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Mit Sichttür für Rackklimatisierung 
HE VE 42 42 42 42 47

Breite mm 600 800 600 800 800

Höhe mm 2000 2000 2000 2000 2200

Tiefe mm 1000 1000 1200 1200 800

Aluminium-Sichttür vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalb-
zylinder und Sicherheitsschließung 3524 E

1 St. n n n n n 

Stahlblechtür hinten (180°), vertikal geteilt, mit Komfortgriff für 
Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E

1 St. n n n n n 

482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene vorne und hinten an 
Tiefenstreben mit Schnellbefestiger, tiefenvariabel 

4 St. n n n n n 

Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in 
der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüftermodul 

1 St. n n n n n 

Best.-Nr. DK 1 St. 5508.120 5509.120 5510.120 5511.120 5512.120

Lieferumfang, nicht montiert 

Distanzbolzen zur passiven Belüftung 4 St. n n n n n 

Erdungsset mit zentralem Erdungspunkt 1 Satz n n n n n 

Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend 50 St. n n n n n 

Zubehör 

Seitenwände, 2-teilig 1 St. 2 x 5501.030 2 x 5501.030 2 x 5501.040 2 x 5501.040 2 x 5501.050 28 

Bodenaufnahme 2 St. 5501.320 5501.320 5501.350 5501.350 5501.310 28 

Bodenbleche, modular siehe ab Seite 24 

Sockel siehe Handbuch 33, Seite 542 

Lüftermodul für TS IT inkl. Thermostat 1 St. 5502.010 5502.020 5502.010 5502.020 5502.020 29 

Luftleitblech 1 Satz 5501.805 5501.815 5501.805 5501.815 5501.835 34

Kabeltrasse 1 St. 5502.120 5502.120 5502.120 5502.120 5502.120 31 

Kabelkanal 1 St. – 5502.105 – 5502.105 5502.145 30 

Geräteböden siehe ab Seite 29 

Gleitschienen siehe ab Seite 34

Kabelabfangschienen, C-Profilschienen, System-Chassis siehe Handbuch 33, ab Seite 644 

Kabelführungsbügel siehe Handbuch 33, ab Seite 724 

Kabelrangierpanel siehe Seite 33 

Stromverteilung PDU siehe Seite 39 

n Im Lieferumfang enthalten.
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