
Sockel-System Flex-Block

Sockel

511Rittal HB 34/Systemausbau

Flex-Block Eckstücke
für TS, TS-IT, SE, PC
Hochfeste Kunststoffeckstücke für den individuellen 
werkzeuglosen Zusammenbau mit Flex-Block Blen-
den und Zubehör.

Material: 
– Eckstücke: Glasfaserverstärkter Kunststoff 
– Abdeckkappen: ABS 

Farbe: 
– RAL 9005 

Lieferumfang:
– 1 Satz = 

4 Eckstücke 
4 Abdeckkappen 
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am 
Schrank 

Zubehör:

– Flex-Block Blenden, siehe Seite 511 
– Montageschiene 23 x 23 mm, siehe Seite 611 
– Anreihclip 8000.100, siehe Seite 511 
– Adapterhülse 8000.500, siehe Seite 522 
– Bodenbefestigungslasche 2817.000, 

siehe Seite 516 

Eckstücke Höhe 
mm Best.-Nr.

100 8100.000
200 8200.000

Flex-Block Blenden
für Flex-Block Eckstücke
Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer 
Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe 
identisch. 

Material: 
– Stahlblech

Farbe: 
– RAL 9005 

Lieferumfang:
– 1 Satz = 2 Blenden

100 mm hoch, geschlossen 

200 mm hoch, geschlossen 

100 mm hoch, belüftet 

Zubehör:

– Filtermatten für belüftete Flex-Block Blenden 
7583.500, siehe Seite 517 

Für Schrankbreite und Tiefe 
in mm Best.-Nr.

300 8100.300
400 8100.400
500 8100.500
600 8100.600
800 8100.800
1000 8100.010
1200 8100.120
1600 8100.160
1800 8100.180

Für Schrankbreite und Tiefe 
in mm Best.-Nr.

300 8200.300
400 8200.400
500 8200.500
600 8200.600
800 8200.800
1000 8200.010
1200 8200.120

Für Schrankbreite und Tiefe 
in mm Best.-Nr.

600 8100.602
800 8100.802

Anreihclip 
zur Anreihung der Flex-Block Eckstücke 
Werkzeuglose Anreihung von Flex-Block Sockel mit-
tels einfachem Clip-System. 

Material: 
– Glasfaserverstärkter Kunststoff 

Farbe: 
– RAL 9005

VE Best.-Nr. 
12 St. 8000.100
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