
Sockel
Sockel TS

514 Rittal HB 34/Systemausbau

Sockel-Blenden, seitlich 
Stahlblech 
für Sockel-Elemente vorne und hinten 
Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 
200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 
100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von 
angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blen-
den (100 mm hoch) um 90° gedreht montiert wer-
den. 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Lackiert 

Lieferumfang: 
– 1 Satz = 

2 Sockel-Blenden inkl. Material zur Befestigung 
an den Sockel-Elementen 

Zusätzlich wird 
benötigt:

– Sockel-Anreihlaschen 8601.100, siehe Seite 514, 
bei Montage um 90° gedrehter Sockel-Blenden 

Zubehör:

– Befestigungsbolzen für Sockel, siehe Seite 516 

Technik im Detail: 
Finden Sie im Internet

100 mm hoch, Farbe: RAL 7022 

100 mm hoch, Farbe: RAL 7035 

200 mm hoch, Farbe: RAL 7022 

200 mm hoch, Farbe: RAL 7035 

Für Schranktiefe 
mm Best.-Nr.

300 8601.030
400 8601.040
500 8601.050
600 8601.060
800 8601.080

Für Schranktiefe 
mm Best.-Nr.

600 8601.065
800 8601.085

1000 8601.015
1200 8601.025

Für Schranktiefe 
mm Best.-Nr.

300 8602.030
400 8602.040
500 8602.050
600 8602.060
800 8602.080

Für Schranktiefe 
mm Best.-Nr.

600 8602.065
800 8602.085

1000 8602.015
1200 8602.025

Sockel-Anreihlaschen 
für Sockel TS
Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für 
den Transport angereihter Schränke die Blenden um 
90° gedreht montiert werden. 

Zusätzlicher Bedarf pro Blende: 2 Stück 

Material: 
– Stahlblech

Oberfläche: 
– Verzinkt

Lieferumfang: 
– Inkl. Schrauben M8 x 16 mm 

VE Best.-Nr.
20 St. 8601.100
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