
Dach/Wandbefestigung
Wandbefestigung

588 Rittal HB 34/Systemausbau

Wandbefestigungshalter
für KS
Zur Befestigung an der Wand nur von der 
Gehäuseaußenseite aus möglich. 

Material: 
– Glasfaserverstärktes Polyamid1) 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am 

Gehäuse 

Farbe VE Best.-Nr.
Ähnlich RAL 7035 4 St. 1483.010
Ähnlich RAL 9011 4 St. 9266.0001) 

1) Mit Graphitzusatz für Ex-Anwendungen 
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Wandbefestigungswinkel
Für Kompakt-Schaltschränke (zusätzliche Bohrun-
gen im Gehäuse erforderlich). 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am 

Gehäuse 

Material Farbe VE Best.-Nr.
Stahlblech RAL 7035 4 St. 2505.510

Edelstahl 1.4301 
(AISI 304) – 4 St. 2583.010
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Wandhalter
Zur dachseitigen Wandbefestigung von TS und SE 
mit geringer Tiefe und z. B. schwerer Bestückung 
der Tür oder eingebautem Schwenkrahmen. 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Alternativ kann 
eingesetzt werden:

– Bei TS 8 innerhalb des Schrankes (ohne Monta-
geplatte) Anreihbefestigung 8800.470, 
siehe Seite 546 

VE Best.-Nr.
4 St. 4595.000

http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=1483010&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9266000&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2505510&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2583010&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=4595000&locale=de-de

