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Dachbleche TS 
für die Montage von: 
◾ Dachaufbau-Kühlgeräte 
◾ Luft/Wasser-Wärmetauscher
◾ Dachlüfter 
◾ Entlüftungs-Aufsatz TS 
Die Ausschnitte im Dachblech sind so angeordnet, 
dass die Dachaufbau-Kühlgeräte mittig auf dem 
Schrank stehen. 

Material: 
– Stahlblech

Farbe: 
– RAL 7035

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

Für Schränke 
B x T mm Zur Montage von B1 

mm 
B2 
mm 

T1 
mm 

T2 
mm 

T3 
mm Best.-Nr.

800 x 600 3382. . . ./3359. . . ./
3149.4 . ./3149.8 . . 767,5 475 567,5 260 129,3 8801.320

600 x 600 3209. . . ./3383. . . ./
3210. . . ./3384. . . ./
3273. . . ./3385. . . ./
8801.380

567,5 490 567,5 390 61,3 8801.3101) 
800 x 600 767,5 490 567,5 390 61,3 8801.330

1200 x 600 1167,5 490 567,5 390 61,3 8801.350

800 x 600 3386. . . ./3387. . . . 767,5 692 567,5 392 57,8 8801.3402) 
1) Bei der Montage der Kühlgeräte kommt es zur Kollision mit den Transportösen des Schrankes, daher werden den 

Dachblechen Dachbefestigungsschrauben beigelegt 
2) Die Befestigung wird von innen über Blechwinkel und Halteklammern realisiert 
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Entlüftungs-Aufsatz TS 
Zur passiven Entlüftung mit labyrinthförmiger Luft-
stromführung, passend zu den Dächern für Dach-
aufbau-Kühlgeräte.

Farbe: 
– RAL 7035 

Schutzart IP nach IEC 60 529: 
– IP 43 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

Für Dachbleche 
mit Ausschnitt mm Best.-Nr.

490 x 390 8801.380

Blendrahmen
für Flach-Kühlgeräte
Flach-Kühlgeräte können an einer Schaltschranktür 
oder -wand sowohl ein- als auch angebaut werden. 
Der Blendrahmen verleiht dem Kühlgerät ein 
geschlossenes Erscheinungsbild.

Material: 
– Stahlblech

Farbe: 
– RAL 7035 

Lieferumfang: 
– Blendrahmen
– Dicht- und Befestigungsmaterial 

Für Kühlgerät Best.-Nr.
3366. . . . 3377.000
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http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801320&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801310&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801330&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801350&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801340&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8801380&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=3377000&locale=de-de

